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Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques +20°C

Produktserie Product series Gamme de produits Z-UBT-KL-MS Montagesystem / Z-UBT-KL-MS As-
sembly system / Système de montage Z-UBT-KL-MS

Durchm. Montagezapfen/Bohrung Diameter Mounting pin / boring Diam. tourillon de montage/alésage Ø 12,5 / Ø 20 mm / Ø 12.5 / Ø 20 mm / Ø 12,5 / Ø
20 mm

Material Material Matériau

Edelstahl, V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI
316Ti / Stainless steel, V4A, 1.4404 / AISI 316L -
1.4571 / AISI 316Ti / Acier inoxydable, V4A, 1.4404 /
AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti
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产品系列 Z-UBT-KL-MS 安装系统

直径装配栓/钻孔 Ø 12.5 / Ø 20 mm

材料 不锈钢, V4A，1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI
316Ti



Systemhalter Serie HS System holder series HS Systèmes de fixation Sèrie HS

Grundhalter Ø 12 mm Basic system holder Ø 12 mm  12 mm du support Ø de système de base



Systemhalter Serie HS System holder series HS Systèmes de fixation Sèrie HS

Grundhalter Ø 15 mm Basic system holder Ø 15 mm  15 mm du support Ø de système de base


