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Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques +20°C
Geeignet fur To be used for Convient pour \g:ggﬁgnjgﬁg(;ﬁscgoéocs SRS ST
Komponente Component Composants Bandpassfilter / Bandpass filter / Filtres passe-bandes
Durchmesser Diameter Diametre @11,8mm/@ 11.8 mm /@ 11,8 mm
Lichtfarbe Light color Couleur de lumiere Blau / Blue / Bleu
Gehausematerial Housing material Matériau du boitier Borofloat
435 - 490 nm (>85%), 350 - 400 / 550 - 1100 nm
Transmission Transmission La transmisison (<8%) / 435 t0 490 nm (> 85%), 350 to 400, 550 to
1100 mm (< 3%) / 435 - 490 nm (> 85 %), 350 - 400 /
550 - 1100 nm (< 3 %)
Einfallswinkel AQCI Angle of incidence AOI Angle d'incidence AQI 0...15°
Gewicht Weight Poids 19

Bandpassfilter, 1 O-Ring / Bandpass filter, 1 O-ring /

Lieferumfang Filtres passe-bandes. 1 ioint toriaue

Scope of delivery Contenu de la livraison

Sicherheitshinweise Safety instructions Consignes de sécurité

Allgemeiner Sicherheitshinweis General safety notice Consigne de sécurité générale
A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/ A WARNING! Not a safety component pursuant to A AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen- 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu personal protection! Non-compliance can lead to death et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim- or serious injuries! Only use as directed! tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
mungsgema verwenden! peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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