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A\ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

. This aquipment must ba Installed and
serviced only by quallfied alectrical
porsonnel.

« Turn off all power supplying this equipment
bofore working on or Inside equipment,

. Alwoys usc a properly ratod voltage sensing
dovice to conflrm powor Is off.

. Replace all devicos, doors, and covars before
urning on power to this equlpment,

Failure to follow these instructions will result
in death or serieus injury.

TENSION DANGEREUSE

. L'Instaliatlon ¢t I'entrotlen do cet apparcli ne
doivont otre offectuos que par du personnel
qualifle.

. Coupez V'allmontatlon de ¢ot apparoil avant
d'y travatllor,

- Utillsez toujours un disposltif do dotectlon
do tenslon & valour neminale appropri¢ pour
conrfirmor que toute alimontatlon ost coupde.

. Replacez tous les dispositifs, les portes ot
los couvercles avant de mottro cat apparoll
sous tenslon.

5/ ces précautions ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des bIeSSUres graves

TENSION PELIGROSA

. Solamaonte ol personal de mantanimlanto
cldctrico espocializade dobora instolar y prostar
serviclos do mantenimlento a este equipo.

. Dosenarglco ol oqulpo antes de realizar
cuatquler trabajo on ¢l

- Slempre utllice un dispesitive dotoctor de
tonslon adecuado para confirmar ta
desenerglzacion dol equipo.

. Vuolva a colocar todos los dispositivas,
las puertas y fas cublartas antes de onorglzar
oste aquipo.

Ef incumplimiento de estas precauciones podrd
causar la muerte ¢ lesiones serigs.

SWITCHES

FBCC30/FBJ30/ FBJEG/ FBJ100 / FBJ200 / FBJ400
FBCC304 / FBJ304 / FBJE04 / FBJ1004 / FBJ2004 / FBJA004

FBCC30T / FBJ30T / FBIGOT / FBJ100T / FBJZ00T / FBJI400T
FBCC304T / FBJ304T / FBJG04T / FBJ1004T / FEJ2004T / FBJ4004T

SCV80 / SCVI00 / SCV200 / SCV400
SCVE04 / SCV1004 / SCV2004 / SCV4004

USED WITH :

ACH

AC3
AC4

17,5 Ib-in
2 Nm

Philips n“2
Flat 7

17,5 Ib-in
2 Nm

Dual dimensions infmm
Double dimensions  in/fmm
Doble dimensiones  in/mm

5.07
12§

A3
1

NO (F) : AC3
NC (0) : AC4

IS 525159-E

Max : 8 Auxiliary contacts
Max : 8 CA
Max

: 8 contactos
auxiliares

Peg
Poussoir

Leva

No peg
Pas de poussoir

No ieva

PT
TEST

b

o fIHCOM

ON + TEST




Slots to store unused pegs
Fentes pour stocker les poussoirs inutilisés

Emplazamiento para las levas no utilizadas

=

l
1 - Cut off as shown
HH 2 - Insert the configuration chart

1 - Couper comme indiqué
2 - Inserer 1a fiche de configuration

1 - Cortar como se indica
2 - Insertar la grafica de configuracion

Installation instruction storage
Wire guides Notice de montage
Instrucciones de instalacion

Passe fils
Pasa cable
Shaft padiock facility { 3 padlocks )
Cadenassage ( 3 cadenas ) max. @ 0.31in /8 mm
3 candados
Installation instructions Configuration chart
Instruction de montage Caocher votre configuration
Instrucciones de instalacion Marque su configuracion
NC NC | [ NC
Ex. 1 {0) Q@1
A 1 early break , late make (NO) ; précoupure (F} ; NO | | NO NG | | ND
precorte senalizacion Fy i | (F RN
B: 2 ononly (1 NO - 1 NC) ; signalisation (1 F - 1 0}; — e
sefalizacion de la posicion
C : 2 test only (NC) ; test seul (20) ; test solo P T T T T P T T T T
D : 2 on + test (2 NQ) ; signalisation et test (2F) ;
senalizacion y test I[ 1: I: I U|: [ :l
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A1 early break , late make {NC} ; précoupure (O} ; NC | | NO NO || NG
precorte senalizacion @ ) {Fy 1100

B : 1 on only (NO) ; signalisation (T F) ;

sefalizacién de la posicion
C : 2 test only (NO) ; test seul (2F) ; test solo P T T T _ P T T T
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D : 2 on + test (NC) ; signalisation et test (2 Q) ;
senalizacion y test
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