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ATTENTION: The voltage of the WMZT._. Circuit Breaker is limited to 300V
with this Auxiliary installed.

ATTENTION: La tension du disjoncteur WMZT... est limitée & 300V lorsque
ce contact auxiliare est installe.

ACHTUNG: Wenn dieser Hilfskontakt installiert ist, ist die elekirische
Spannung des WMZT.._-Schutzschalters auf 300 V beschrankt.
ATTENZIONE: Con il contatto auxiliario installato la tensione dell'interrutto-
re di circuito WMZT... & limitata a 300 V.

ATENCION: El voltaje del interrutor de circuito WMZT... esta limitado a
300V con este auxiliar instalado.
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WMZSAUXTRIP

Montageanweisung
Assembly Instructions
Instructions de montage
Montazni navod
MontaznY navod
Montagevejledning
Instrucciones de monatje
Szerelési utasitas
Istruzioni di montaggic
Montasje anvisning
Montage instructie
Instrugdes de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet

Montaj talimati
Instructiuni de montaj
VHETPYKRUMA NO MOHTEMY
odnyla guveppoAaynong
FEAHS

ZAN

Lebensgefahr
Danger

Danger de mort
Nebezpedi
Nebezpetenstvo
Fare

Peligro
Eletveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Vaming

Vaara

Hayati Tehlike
Pericol
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Montage nur durch Elektrofachkrafte

Installation by electricans only

Montage uniquement par un électricien

Montaz pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikaci
Montaz iba oscbami s elekirotechnickou kvalifikaciou
Ma kun instelleres af en aut. elinstallater

Debe ser instalado por un profesional eléctrico

Csak szakképzett személy szerelheti

Montaggio esclusivamente ad opera di personale specializzato
Ma monteres av autorisert installater Gr.L

Montage alleen door elektromonteurs

Deve ser instalado por um profissional

Montaz tylko przez uprawnicnych instalatorow

Far endast utforas av behorig elektriker

Asennus vain sahkoasentajan loimesta

Sadece uzman kisiler monte edebilir

Instalare numai de catre electricieni
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mm? AWG
1x0.5-25 1x#18-14 8 mm 70 0.6 x 3.5 mm 0.8 Nm
2%x0.5-2%x15 | 2 x#18 -2 x #16 (.31in) (.024 x .14in)| (7 Ib-in)

Umax = 250V
Unin=5VvDC
It =4 A

AC 12 = 2A/250V
DC 12 = 0,5/110V
max. 6 AglL/gG
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